Baumer

Passion for Sensors

Einweg-Lichtschranken

FSDM 12D9601

Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnummer: 10234245

Auf einen Blick

= Sender

= Einweg-Lichtschranke
= 6m

= Rotlicht-Diode gepulst
= Kabel 3-Pol, 2 m

= -25...65°C

= |IP67

gy 2umer
Swiss maéiuenfeld

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.

Abbildung &hnlich
cus
Technische Daten
Allgemeine Daten Elektrische Daten
Funktion Einweg-Lichtschranke Verpolungsfest Ja
Sender / Empfanger Sender Mechanische Daten
Lichtquelle Rotlicht-Diode gepulst Breite / Durchmesser 12,4 mm
Betriebsreichweite Sb 6m Hohe / Lange 35mm
Grenzreichweite Sn 7,5m Tiefe 35mm
Wellenlange 660 nm Bauform Quaderférmig
Elektrische Daten Gehausematerial Zink-Druckguss
Betriebsspannungsbereich 10 ... 30 VDC Frontscheibe PMMA
Vs Anschlussart Kabel 3-Pol, 2 m
Stromaufnahme max. 30 mA Umgebungsbedingungen
(ohne Lafst)h ol 18 mA Arbeitstemperatur -25...+65°C
Stromaufnahme mitte m Schutzart P67
Bemerkungen
= Sender ohne LED
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Technische Zeichnungen
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